
Produktgruppe F1  

Typ  [kW]  Produkt‐Nr. EUR Produkt‐Nr. EUR

CR 3‐2  0,37 96516590 519,20 96516649 561,70

CR 3‐3 0,37 96516591 548,40 96516650 590,90

CR 3‐4  0,37 96516592 580,00 96516651 622,50

CR 3‐5  0,37 96509508 609,00 96516652 651,50

CR 3‐6  0,55 96516593 624,80 96516653 667,30

CR 3‐7  0,55 96516594 656,00 96516654 698,50

CR 3‐8  0,75 96516595 696,60 96516655 739,10

CR 3‐9  0,75 96516596 728,00 96516656 770,50

CR 3‐10  0,75 96516597 759,80 96516657 802,30

CR 3‐11  1,1 96516598 804,60 96516658 847,10

CR 3‐12  1,1 96516599 836,00 96516659 878,50

CR 3‐13  1,1 96516600 867,40 96516660 909,90

CR 3‐15  1,1 96516601 932,60 96516661 975,10

CR 3‐17  1,5 96516602 1.063,00 96516662 1.105,50

CR 3‐19   1,5 96516603 1.128,20 96516663 1.170,70

CR 3‐21  2,2 96513343 1.157,40 96513345 1.199,90

CR 3‐23  2,2 96513344 1.222,60 96513346 1.265,10

CR 5‐3  0,55 96516976 633,60 96517038 676,10

CR 5‐4  0,55 96516977 683,20 96517039 725,70

CR 5‐5  0,75 96516978 734,80 96517040 777,30

CR 5‐6  1,1 96516979 759,80 96517041 802,30

CR 5‐7  1,1 96516990 791,00 96517042 833,50

CR 5‐8  1,1 96516991 820,20 96511750 862,70

CR 5‐9  1,5 96516992 941,60 96517043 984,10

CR 5‐10  1,5 96516993 973,00 96517044 1.015,50

CR 5‐11  2,2 96482164 1.060,60 96513382 1.103,10

CR 5‐12  2,2 96513363 1.092,20 96513383 1.134,70

CR 5‐13  2,2 96513364 1.123,60 96513384 1.166,10

CR 5‐14  2,2 96513365 1.157,40 96513385 1.199,90

CR 5‐15  2,2 96513367 1.189,00 96513386 1.231,50

CR 5‐16  2,2 96513368 1.220,40 96513387 1.262,90

CR 5‐18  3 96513369 1.359,60 96513388 1.402,10

CR 5‐20  3 96513380 1.422,80 96513389 1.465,30

Hinweis:  → gelb markiert = "CR‐Express"‐Type mit 48h Versand

Grundfos Österreich ‐ Unverbindliche Preisempfehlung ‐ Gültig  ab 1. Januar 2015 ‐ Technische Änderungen vorbehalten.

Kreiselpumpe in vertikaler Bauart, normalsaugend, Anschlüsse in einer Linie (Inline), 

einschl. IE3 Hocheffizienz‐IEC‐Motor. Anschlussspannung 3 x 220 ‐ 240/380 ‐ 415 V (bis 1,5 kW) oder 

3 x 380 ‐ 415 V (ab 2,2 kW), 50 Hz, 2900 min‐1, IP 55, ab 3 kW mit Kaltleitertemperaturfühler (PTC) 

nach DIN 44082. Bauform V18. 

Kopf‐ und Fußstück in Grauguss (EN‐JL 1030), Hydraulik aus Chrom‐Nickel‐Stahl (1.4301).

Patronengleitringdichtung mit Werkstoffpaarung in Siliziumkarbid/Siliziumkarbid, 

Elastomere in EPDM (HQQE)

A = 2‐Loch Ovalflansch 

Rp 1"(CR 3) und RP 1¼" (CR 5),

FGJ = Kombiflansch  DIN/ANSI/JIS

DN 25/32  (CR 3 und CR 5)

 CR FAST��TRACK��mit verwandten Standard CR Produkten

48h Versand für ausgewählte CR Typen 



Produktgruppe F1  

Typ  [kW]  Produkt‐Nr. EUR Produkt‐Nr. EUR

CR 10‐1  0,37 96500979 736,70 96500963 782,20

CR 10‐2  0,75 96500980 815,30 96500964 860,80

CR 10‐3  1,1 96500981 970,30 96500965 1.015,80

CR 10‐4  1,5 96500982 1.096,30 96500966 1.141,80

CR 10‐5  2,2 96501227 1.194,90 96501214 1.240,40

CR 10‐6  2,2 96501228 1.262,30 96501215 1.307,80

CR 10‐7  3 96501229 1.394,90 96501216 1.440,40

CR 10‐8  3 96501230 1.462,50 96501217 1.508,00

CR 10‐9  3 96501231 1.532,10 96501218 1.577,60

CR 10‐10  4 96501232 1.756,70 96501219 1.802,20

CR 10‐12  4 96501233 1.896,10 96501220 1.941,60

CR 10‐14  5,5 96501234 2.217,50 96501221 2.263,00

CR 10‐16  5,5 96501235 2.356,90 96501222 2.402,40

CR 15‐1  1,1 96501710 1.273,76 96501697 1.051,00

CR 15‐2  2,2 96501905 1.616,75 96501893 1.324,40

CR 15‐3  3 96501906 1.871,99 96501894 1.531,20

CR 15‐4  4 96501907 2.186,09 96501895 1.778,40

CR 15‐5  4 96501908 2.299,26 96501896 1.866,60

CR 15‐6  5,5 96501909 2.738,10 96501897 2.220,80

CR 15‐7  5,5 96501910 2.851,26 96501898 2.308,80

CR 15‐8  7,5 ‐ ‐ 96501899 2.686,60

CR 15‐9  7,5 ‐ ‐ 96501900 2.777,00

CR 20‐1  1,1 96500338 1.428,53 96500326 1.051,00

CR 20‐2  2,2 96500519 1.811,92 96500508 1.324,40

CR 20‐3  4 96500520 2.569,48 96500509 1.866,60

CR 20‐4  5,5 96500521 3.041,82 96500510 2.206,40

CR 20‐5  5,5 96500522 3.186,17 96500511 2.308,80

CR 20‐6  7,5 96500523 3.696,61 96500512 2.672,40

CR 20‐7  7,5 96500524 3.842,12 96500513 2.777,00

CR 20‐8  11 ‐ ‐ 96500514 3.409,40

CR 20‐10  11 ‐ ‐ 96500515 3.616,60

Hinweis:  → gelb markiert = "CR‐Express"‐Type mit 48h Versand

Grundfos Österreich ‐ Unverbindliche Preisempfehlung ‐ Gültig  ab 1. Januar 2015 ‐ Technische Änderungen vorbehalten.

A = 2‐Loch Ovalflansch 

RP 2" (CR 15 und CR 20)

F = DIN Flansch 

DN 50 (CR 15 und CR 20)

Kreiselpumpe in vertikaler Bauart, normalsaugend, Anschlüsse in einer Linie (Inline), 

einschl. IE3 Hocheffizienz‐IEC‐Motor. Anschlussspannung 3 x 220 ‐ 240/380 ‐ 415 V (bis 1,5 kW) oder 

3 x 380 ‐ 415 V (ab 2,2 kW), 50 Hz, 2900 min‐1, IP 55, ab 3 kW mit Kaltleitertemperaturfühler (PTC) 

nach DIN 44082. Bauform V18. 

Kopf‐ und Fußstück in Grauguss (EN‐JL 1030), Hydraulik aus Chrom‐Nickel‐Stahl (1.4301).

Patronengleitringdichtung mit Werkstoffpaarung in Siliziumkarbid/Siliziumkarbid, 

Elastomere in EPDM (HQQE)

 CR FAST TRACK mit verwandten Standard CR Produkten

A = 2‐Loch Ovalflansch 

Rp 1½" (CR 10)

FJ = DIN / JIS Flansch 

DN 40 (CR 10)

48h Versand für ausgewählte CR Typen 



Produktgruppe F4  

Typ  [kW]  Produkt‐Nr. EUR Produkt‐Nr. EUR

CRE 3‐2 0,37 98389684 1.283,80 98389689 1.326,30

CRE 3‐4 0,55 98389685 1.376,00 98389690 1.418,50

CRE 3‐5 0,75 98389686 1.500,00 98389691 1.542,50

CRE 3‐8 1,10 98389687 1.679,80 98389692 1.722,30

CRE 3‐11 1,50 98389698 2.253,00 98389704 2.295,50

CRE 5‐2 0,55 98390008 1.355,60 98390021 1.398,10

CRE 5‐4 1,10 98390009 1.553,60 98390022 1.596,10

CRE 5‐5 1,50 98390026 2.102,60 98390030 2.145,10

CRE 5‐9 2,20 98390027 2.611,20 98390031 2.653,70

CRE 5‐12 3,00 96553250 3.004,40 96553916 3.046,90

CRE 10‐2 1,50 98390261 2.039,10 98390265 2.084,60

CRE 10‐3 2,20 98390262 2.635,30 98390267 2.680,80

CRE 10‐5 3,00 96514373 3.026,50 96514379 3.072,00

CRE 10‐6 4,00 96514374 3.684,10 96514380 3.729,60

CRE 10‐9 5,50 96514375 4.481,10 96514381 4.526,60

CRE 10‐12 7,50 96514382 5.526,40

CRE 15‐1 1,50 98390713 2.111,30 98390714 2.156,80

CRE 15‐2 3,00 96514496 2.969,30 96514501 3.014,80

CRE 15‐3 4,00 96514497 3.616,90 96514502 3.662,40

CRE 15‐4 5,50 96514498 4.341,50 96514503 4.387,00

CRE 15‐5 7,50 96514499 5.173,10 96514504 5.218,60

CRE 15‐8 11,00 96514505 6.783,20

CRE 20‐2 4,00 96514634 3.616,90 96514638 3.662,40

CRE 20‐3 5,50 96514635 4.341,50 96514639 4.387,00

CRE 20‐4 7,50 96514636 5.173,10 96514640 5.218,60

CRE 20‐6 11,00 96514641 6.783,20

CRE 20‐8 15,00 96514642 8.274,00

Hinweis:  → gelb markiert = CRE Fast Track mit 48h Versand

Grundfos Österreich ‐ Unverbindliche Preisempfehlung ‐ Gültig  ab 1. Januar 2015 ‐ Technische Änderungen vorbehalten.

Mehrstufige Kreiselpumpe in vertikaler Bauart, normalsaugend, Anschlüsse in einer Linie (Inline), 

einschl. Hocheffizienz‐IEC‐Motor(IP55) mit Freqenzumrichter und digitalen P. Kopf‐ und Fußstück in Grauguss (EN‐JL 

1030), Hydraulik aus Chrom‐Nickel‐Stahl (1.4301). Anschlussspannung : 1 ‐ Phasige Typen bis einschließlich 1,1kW: 

1x200 ‐ 240V,50/60 Hz;Wirkungsgrad :≥ IE4 gemäß IEC 60034‐30‐1 Edition 1.  3 ‐ Phasige Typen (ab 1,5 kW bis 

einschließlich 2,2 kW):3x380 ‐ 500V,50/60Hz,Wirkungsgrad: ≥gemäß IEC 60034‐30‐1 Edition 1. 3 ‐Phasige Typen (ab 3 

kW): 3x380 ‐ 480 V,50/60Hz,Wirkungsgrad: ≥ IE 3

Patronengleitringdichtung mit Werkstoffpaarung in Siliziumkarbid/Siliziumkarbid, Elastomere in EPDM (HQQE)

 CRE FAST TRACK mit verwandten Standard CRE Produkten

A = 2‐Loch Ovalflansch Rp1 (CRE 1,3) 

oder Rp 1/4 (CRE 5)

FGJ = Kombiflansch DN 25/32 

DIN/ANSI/JIS (CRE 1, 3, 5)

A = 2‐Loch Ovalflansch Rp 1 1/2 

(CRE 10 ) 

FJ = DIN / JIS Flansch DN 40        (CRE 

10)

A = 2‐Loch Ovalflansch Rp 2       (CRE 

15, 20)

F = DIN  Flansch DN 50 (CRE 15, 20)

48h Versand für ausgewählte CRE Typen 


